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1 Uppgifter for dokumentation

1.1 Om denna dokumentation

¢ L&s denna dokumentation innan du bdrjar ta enheten i drift. Det ar en férutséttning for sakert arbete och
problemfri hantering.

¢ Observera de sékerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och pa sjélva enheten.

e Forvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och 6verlamna aldrig produkten till ndgon
annan utan att bifoga den.

1.2 Teckenforklaring

1.2.1  Varningar

Varningarna ar till for att varna for risker i samband med anvéndning av produkten. Féljande riskindikeringar
anvands:

/| FARA
FARA'!
» Anger 6verhdangande risker som kan leda till svara personskador eller dodsolycka.

/A] VARNING
VARNING !
» Anger potentiella risker som kan leda till svara personskador eller dédsfall.

/\ FORSIKTIGHET

FORSIKTIGHET !

» Anvands for att fasta uppmaérksamhet pa en potentiell risksituation som kan leda till skador pa person
eller utrustning.

1.2.2 Symboler i dokumentationen
| den hér dokumentationen anvands féljande symboler:

@ Lé&s bruksanvisningen fére anvandning

ﬂ Anmaérkningar och annan praktisk information

%.g Hantering av atervinningsbara material

g Elverktyg och batterier far inte kastas i hushallssoporna

1.2.3 Symboler i bilderna
Féljande symboler anvands i bilder:

E Dessa siffror hanvisar till motsvarande bild i bérjan av bruksanvisningen

Numreringen aterger ordningsfoljden hos arbetsmomenten pa bilden och kan skilja sig fran ar-

3 betsmomenten i texten
Al Pa bilden Oversikt anvands positionsnummer som hanvisar till siffrorna i teckenférklaringen i
=7 | avsnittet Produktoversikt

1 Det har tecknet r till for att du ska vara extra uppmarksam pa nagot som galler hur du hanterar
produkten.

0

Tradlés datadverforing

3,
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1.3 Produktberoende symboler

1.3.1  Symboler pa produkten
Féljande 6vriga symboler anvands pé produkten:

é ‘ Far endast anvandas inomhus

14 Produktinformation

=™ g -produkter &r avsedda fér professionella anvindare och far endast anvandas, underhdllas och

repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen maste vara sarskilt informerad om de risker som

finns. Produkten och dess tilloehér kan utgdra en risk om den anvéands pé ett felaktigt s&tt av outbildad

personal eller inte anvénds enligt féreskrifterna.

Typbeteckning och serienummer anges pa typskylten.

» Anvand de serienummer som anges i féljande tabell. Du behdver produktuppgifterna nér du kontaktar
var aterforsaljare eller serviceverkstad.

Produktdetaljer
Automatiskt stativ PRA 90
Generation 01
Serienr

15 Forsdkran om 6verensstammelse

Vi férsakrar pa eget ansvar att den produkt som beskrivs har Gverensstammer med tillampliga direktiv och
standarder. En bild pa forsdkran om Gverensstammelse hittar du i slutet av dokumentationen.

Den tekniska dokumentationen finns sparad har:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Gerate | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

1.6 Typgodkdnnande

Det ackrediterade organet CSA Group Bayern, nummer 1948, har testat instrumentet och beddmt
dokumentationen samt utfardat féljande typgodkannande: ZS 17 10 50140 007

2 Sakerhet

2.1 Sakerhetsforeskrifter

Férutom de sadkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel, resp. de som finns i
alla bruksanvisningar fér anvénd rotationslaser, ska foljande foreskrifter foljas strikt.

Allménna sdkerhetsanvisningar
Séakerhetsanordningarna far inte inaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna far inte tas bort.

Atgérder for att gora arbetsplatsen sdker

» Sakra arbetsomradet och se till att stralen inte riktas mot andra personer eller mot dig sjalv nar
instrumentet monteras.

» Undvik att sta i en onaturlig position om du anvénder en stege vid arbetet. Se till att hela tiden sta

stadigt och halla balansen.

Se till att instrumentet &r uppstillt pa ett stabilt (vibrationsfritt) underlag.

Anvind endast instrumentet inom det definierade gransomradet.

Se till att inga delar av kroppen finns under stativet nar du stéller upp och anvander det.

Anvand inte stativet som lyftverktyg eller lyfthjalp.

Se till att inga barn finns i narheten. Hall obehdriga borta fran arbetsomradet.

Tank pa nar du staller upp stativet inomhus pa ett underlag att det kan rispa underlaget.

vy vV v v v vy

Elektromagnetisk kompatibilitet

» Aven om enheten uppfyller de héga kraven i géllande normer kan Hilti inte utesluta méjligheten att den kan
storas av stark stralning, vilket kan leda till felaktig funktion. | dessa eller andra fall d& osékerhet rader ska
kontrolimétningar utféras. Hilti kan inte heller utesluta att andra instrument (t.ex. navigeringsutrustning i
flygplan) stérs.

2 Svenska
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Allmdnna sikerhetsatgarder

>

vV vy

v

Kontrollera instrumentet innan du anvander det. Om det skulle vara skadat pa nagot satt, Iamna in det
till Hiltis serviceverkstad for reparation.

Hall alltid féremal, hander och smuts borta fran den gdngade mittpelaren pa PRA 90.

Stick inte in fingrarna i stativets benrér eller pa stéllen dar skador kan uppsta.

Aven om instrumentet dr konstruerat for anvindning pa byggplatser bér du hantera det varsamt, i
likhet med andra elektriska instrument.

Instrumentet &r skyddat mot fukt men bér dndéa torkas av innan det placeras i transportviskan.
Anvand natkabeln bara for anslutning till elnatet.

Kontrollera att instrumentet och kabeln inte ligger i vdgen sa att nagon kan snava och skada sig.
Se till att det finns tillrdckligt med ljus pa arbetsplatsen.

Kontrollera forlangningskablarna regelbundet och byt ut dem om de &ar skadade. Om nétkabeln
eller forlangningskabeln skadas under arbetet ska du inte réra vid den. Dra ut elkontakten ur
uttaget. Skadade anslutningskablar och férlangningskablar kan ge elstétar.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som ror, virmeelement, spisar och kylskép. Det finns en
storre risk for elstétar om din kropp &r jordad.

Skydda kabeln fran hetta, olja och vassa kanter.

Anvand aldrig en néatkabel som ar blét eller smutsig. Om néatkabeln &r tdckt med damm av ledande
material eller om den &r fuktig riskerar du att fa en elektrisk st6t. Lat darfor Hilti-service kontrollera
nedsmutsade enheter med jamna mellanrum, framfér allt om du ofta arbetar med ledande material.
Undvik att réra vid kontakterna.

Anvand medféljande barrem for att lattare kunna bara PRA 90. Se till sa att du inte skadar stativet
eller andra personer vid transport av PRA 90. Sarskilt maste spetsarna pa stativbenen skyddas vid
transport.

Kontrollera alltid att den géngade mittpelaren har sénkts ner helt efter anvdndningen av PRA 90
innan du féller in stativbenen.

Omsorgsfull hantering och anvdndning av sladdlésa elverktyg

>

Anvand endast batterier som ar godkénda fér instrumentet. Vid anvdndning av andra batterier, eller
anvandning av de godkanda batterierna till andra &ndamal &n det avsedda, foreligger fara for brand och
explosion.

Hall batterierna borta fran hoga temperaturer och eld. Explosionsrisk foreligger.

Batterier far inte tas isar, klammas, upphettas till mer an 80 °C (176 °F) eller brannas upp. Brand-,
explosions- och skaderisk foreligger.

Se till att batteriet inte utsatts for fukt. Intringande fukt kan orsaka kortslutning och kemiska reaktioner
samt leda till brannskador eller eldsvada.

Observera de sarskilda foreskrifterna for transport, forvaring och anvandning av litiumjonbatterier.
Undvik att kortsluta batteriet. Kontrollera att bade batteriets och verktygets kontakter ar fria fran
smuts och annat som kan vara i vdgen innan du sétter i batteriet i verktyget. Om batteriets kontakter
kortsluts féreligger risk for brand, explosion eller fratskador.

Skadade batterier, som till exempel ar repade, har avbrutna delar, ar bojda eller har tilltryckta eller
utdragna kontakter, far aldrig laddas eller anvandas.

Nar du arbetar med instrumentet eller laddar batterierna ska du endast anvidnda natadaptern
PRA 85 eller auto-batterikontaktenPRA 86. | annat fall finns det risk att skada instrumentet.
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3 Beskrivning

3.1 Produktéversikt
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Laserfaste 5/8" ganga Kontrollpanel, pa/av-knapp
Stativhuvud Batterifack
Utdragbara ben Fjarrkontroll PRA 92 (tillval)

Kontrollpanel

Kontrollpanel, laddningsindikering
Kontrollpanel, héjdreglering
Kontrollpanel, LED-display

LED-display PRA 92
P&/av-knapp PRA 92
Hojdreglering PRA 92
Rotationslaser

SICICICICIOIS)
SISICISISIOIO)

3.2 Avsedd anvéndning

Den beskrivna produkten &r ett automatiskt stativ pa vilket en rotationslaser kan monteras. Stativet gar att
justera i hojdled med hjalp av kontrollpanelen eller en fjarrkontroll. Med stativet och en déarpa monterad
rotationslaser kan du rikta in en horisontell laserniva pa en bestdmd malhojd, Gverfora referensnivéer och
satta ut eller kontrollera horisontalplan i héjdled.

Stativet kan anvandas pa tre olika satt: Med fjarrkontroll/lasermottagare PRA 30 (i kombination med
rotationslaser PR 30-HVS for automatisk nivellering och évervakning), utan fiarrkontroll eller med fjarrkontroll
PRA 92.

» Anvénd endast Hilti litiumjonbatterier PRA 84 till den hér produkten.
» Anvand endast Hilti natadapter PRA 85 till dessa batterier.

3.3 Automatisk nivellering

Stativet gar att nivellera automatiskt med Hilti rotationslaser PR 30-HVS, PR 35, PR 300-HV2S eller PRI 36.
Vi rekommenderar att du anvénder Hilti rotationslaser PR 30-HVS. Denna ar speciellt avpassad for PRA 90
och ar forsedd med tradlds kommunikation mellan de tre enheterna stativ, rotationslaser och tillhérande
fiérrkontroll PRA 30.

Genom samspelet mellan dessa tre enheter gér det att automatiskt nivellera ett laserplan mot en exakt
punkt. Det racker att visa malhojden med hjélp av PRA 30sa placerar PRA 90 laserplanet hos rotationslasern
PR 30-HVS exakt pa denna hojd.

Anvander du andra rotationslasrar krévs fjarrkontrollen PRA 92f6r att hoja och sénka stativet. Automatisk
nivellering r alltsa inte mojlig i sddana fall.

3.4 Laddningsindikering

Vid laddning i instrumentet, under drift

Status Betydelse

4 lysdioder lyser. * Laddningsstatus 100 %
3 lysdioder lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar. ¢ Laddningsstatus 2 75 %
2 lysdioder lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar. ¢ Laddningsstatus = 50 %
1 lysdiod lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar. ¢ Laddningsstatus 2 25 %
1 lysdiod blinkar. ¢ Laddningsstatus < 25 %

Vid laddning utanfér instrumentet

Status Betydelse
Den réda lysdioden pa batteriet lyser. * Batteriet laddas
Den réda lysdioden pé batteriet lyser inte. ¢ Laddningsstatus 100 %

3.5 Leveransinnehall

Automatiskt stativ PRA 90, litiumjonbatteri PRA 84, natadapter PRA 85, barrem, bruksanvisning, tillverkar-
certifikat.

Dessutom finns fler systemprodukter for din produkt i ditt Hilti-center eller online pa adressen:
www.hilti.group.
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4 Teknisk information

4.1 Teknisk information PRA 90

Kommunikationsrackvidd med PRA 30 i samma riktning som |50 m
stativkontrollpanelen

Kommunikationsrackvidd med PRA 30 i sidled eller i motsatt | 30 m

riktning fran stativkontrollpanelen

Transportlangd 94 cm

Vikt 8 kg

Barvikt <5kg

Max. hojd (med rotationslaser) 1,95 m

Minsta héjd (med rotationslaser) 0,97 m

Total justerldngd 54 cm
Kortaste transportvag 0,25 mm
Drifttemperatur -20°C ...60 °C
Forvaringstemperatur -25°C ...60 °C
Skyddstyp IP 56
Stativganga %" x 11 mm
Utstralad effekt 1,1 dBm
Frekvens 2 400 MHz ...2 483,5 MHz

4.2 Teknisk information PRA 84

Markspanning 72V
Maxspanning vid drift eller vid laddning under drift 13V
Laddningstid vid 32 °C 130 min
Drifttemperatur -20°C ...50°C
Forvaringstemperatur (torrt) -25°C ...60 °C
Laddningstemperatur 0°C ..40°C
Vikt 0,3 kg
4.3 Teknisk information PRA 85
Natstromsforsorjning 115V ...230 V
Frekvens 47 Hz ...63 Hz
Markeffekt 36 W
Maérkspanning 12V
Drifttemperatur 0°C ..40°C
Forvaringstemperatur (torrt) -25°C ...60 °C
Vikt 0,23 kg
4.4 Teknisk information PRA 92
IR-kommunikation 2,4 GHz
Energiférsorjning 2 AA-batterier
Drifttemperatur -20°C ...50 °C
Foérvaringstemperatur -25°C ...60 °C
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5 Fore start

5.1 Ladda batteriet

ﬂ Detta stativ far endast anvandas med Hilti-batteriet PRA 84.

» Ladda batterierna helt innan de anvénds forsta gangen.

5.1.1 Ladda batteriet i instrumentet

Elrelaterade risker. Intrdngande vatska kan leda till kortslutning och explosion i natadaptern. Detta kan
orsaka allvarliga brannskador och andra personskador!
» Natadaptern PRA 85 far endast anvandas inomhus.

Lagg batteriet i batterifacket.

Vrid sparren sa att laddningskontakten pa batteriet blir synlig.

Anslut ndtadapterns stickkontakt eller auto-batterikontakten till batteriet.
Anslut ndtadaptern eller auto-batterikontakten till stromférsdrjningen.

AN =

ﬂ Aktuell laddningsstatus visas med batteriindikeringen péa stativet nér det ar paslaget.
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5.1.2 Ladda batteriet utanfor instrumentet

Elrelaterade risker. Intréngande vétska kan leda till kortslutning och explosion i ndtadaptern. Detta kan
orsaka allvarliga brannskador och andra personskador!
» Natadaptern PRA 85 far endast anvandas inomhus.

1. Ta ut batteriet ur stativet och anslut ndtadapterkontakten eller auto-batterikontakten.
2. Anslut natadaptern eller auto-batterikontakten till stromférsérjningen.

ﬂ Under laddningen lyser batteriets réda lysdiod.

5.1.3 Laddning av batteriet under drift

1. Vrid sparren sa att laddningskontakten pa batteriet blir synlig.
2. Anslut natadapterns stickkontakt till batteriet.
< Under laddningen arbetar stativet samtidigt som laddningsstatus visas med dess lysdioder.

5.2 Satta i batteriet

Kontrollera innan du sétter i batteriet att det inte sitter nagot skrap i kontakten pa batteriet eller pa
stativet.

10 Svenska
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1. Skjut in batteriet i uttaget pa stativet.
2. Vrid sparren medurs tva steg, tills lassymbolen visas.

5.3 Ta ut batteriet

1. Vrid sparren moturs tva steg, tills upplasningssymbolen visas.
2. Ta ut batteriet ur instrumentet.

6 Anvéndning

6.1 Montera rotationslasern pa stativet

ﬂ Montera endast instrument med en vikt pa max. 5 kg (11 Ibs).

» Skruva fast rotationslasern pa stativet.

6.2 Arbeta med stativet och fjarrkontrollen PRA 92 (tillbehor)

Fore anvandning maste fjarrkontrollen paras ihop med stativet fér att méjliggéra kommunikation mellan
enheterna.

1. Hall pa/av-knappen till stativet och till fiarrkontrollen intryckta samtidigt i minst 3 sekunder.
< En lyckad ihopparning indikeras genom att lysdioderna pa bada enheterna tands samtidigt.
2. Rikta stativets kontrollpanel mot PRA 92.

Svenska 1
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3. Tryck p& motsvarande pilknappar pa fjarrkontrollens knappsats for att féra stativet uppét eller nedat.
< Nér stativet rubbas brukar de flesta rotationslasrar antingen visa en stétvarning och sedan utféra en
ny nivellering eller visa en stdtvarning och dérefter stdnga av sig.
< Pa Hilti-modellerna PRE 3, PR 20,PR 2-HVS, PR 25, PR 26 och PRE 38 utfors bara en nivellering den
férsta minuten. Under nivelleringsfasen &r laserplanet for en kort stund inte synligt.

6.3 Arbeta med stativet och fjarrkontrollen PRA 30

Fére anvandning méste firrkontrollen paras ihop med stativet fér att méjliggéra kommunikation mellan
enheterna.

Rotationslasern PR 30-HVS ska ocksa paras ihop separat med PRA 30. Denna ihopparning mellan de
tre enheterna &r en forutsattning for automatisk nivellering av laserplanet.

1. Tryck in p&/av-knappen pa stativet och pa fjarrkontrollen samtdigt i minst 3 sekunder.
< Enlyckad ihopparning visas med en kedjesymbol pa displayen p& PRA 30 samtidigt som alla lysdioder
blinkar pa PRA 90. Bada enheterna stangs av automatiskt efter dessa indikeringar.

mm

2. Tryck in pa/av-knappen pa PRA 90, PRA 30 och PR 30-HVS..
< Padisplayen till fiarrkontrollen PRA 30 visas rotationslasern inklusive stativet; aktiv radiokommunika-
tion indikeras med en vagsymbol.
< Fungerar inte radiokommunikationen visas en varningstriangel i stéllet for vagsymbolen.

6.4 Nivellering med det automatiska stativet PRA 90

Denna funktion gar endast att anvanda med det automatiska stativet PRA 90.

Forsta gdngen den anvands maste lasermottagaren PRA 30 paras ihop med stativet

Med det automatiska stativet PRA 90 (tillval) kan du stélla in laserplanet till 6nskad niva antingen
manuellt eller automatiskt.
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1. Montera instrumentet pa det automatiska stativet PRA 90.
2. Koppla till rotationslasern, det automatiska stativet och lasermottagaren.
3. Nivellera sedan laserplanet manuellt — Sidan 13 eller automatiskt — Sidan 14.

6.4.1  Manuell nivellering

» Tryck pa knapparna +/- pa lasermottagaren eller pa pilknapparna pa PRA 90 om du vill forskjuta det
horisontella planet uppét eller nedat.
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6.4.2 Automatisk nivellering

1. Hall lasermottagarens mottagarsida pa dnskad méalhéjd och riktad mot kontrollpanelen pa PRA 90. Hall
lasermottagaren stilla under nivelleringen och se till att det finns fri sikt mellan lasermottagaren och
instrumentet.

PRA30G PRA300 PRA35 PRA36

AUTO AUTO ﬁlﬂ ﬂlﬂ

2x 2x 2x 2x

2. Dubbelkicka pa knappen for automatisk nivellering pa lasermottagaren. Avsluta nivelleringen genom att
dubbelklicka igen.
< Genom att dubbelklicka startar du processen med nivellering av laserplanet och stativet ror sig da
uppat och nedat. Medan detta pagér hors en ljudsignal. Sa snart laserstralen traffar lasermottagarens
detekteringsfonster flyttar sig strélen till markeringsskaran (referensnivd). N&r positionen ar nadd
och instrumentet har nivellerats ljuder en ton under fem sekunder for att markera att processen ar
avslutad. Dessutom visas inte ldngre symbolen "Automatisk nivellering".
3. Kontrollera hojdinstéliningen pa displayen.
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4. Avlagsna lasermottagaren.

Om den automatiska nivelleringen inte kunde genomféras ljuder korta signaler och symbolen
"Automatisk nivellering" slocknar.

6.5 Arbete med stativ utan fjarrkontroll

1. Tryck pa pé/av-knappen pa stativet.
< Stativet kopplas in.
2. Tryck p& motsvarande pilknappar pa stativets kontrollpanel for att fora stativet uppat eller nedat.

7 Skotsel och underhall

Observera temperaturgransvardena pa -25 °C (-13 °F) till +60 °C (140 °F) om du férvarar din utrustning
i bilen.

e Hall alltid skruvstiftet fritt fran grov smuts och betongrester.
* Anvénd endast rena och torra trasor vid rengéringen. Fukta latt med ren alkohol eller vatten vid behov.
Anvand inga andra vatskor. Det kan skada plastdelarna.

8 Transport och forvaring

Transport

/\ FORSIKTIGHET

Oavsiktlig start under transport. Sitter batteriet i vid transport kan instrumentet rdka sattas i gang
okontrollerat och darigenom skadas.

» Transportera alltid instrumentet med batterierna uttagna.

e Séank ner den gadngade mittpelaren helt efter anvandningen.

e Taut batteriet.

* Féll inte in stativbenen férran nu.

e Nérduska transportera din utrustning eller skicka den som forsandelse bor du anvanda Hilti transportlada,
Hilti transportvéska eller ndgon annan, likvardig férpackning.

e Om utrustningen har transporterats en lang strécka, bor du utféra en kontrollmétning innan du anvander
den.

Forvaring

/\ FORSIKTIGHET
Oavsiktlig skada pa grund av trasiga batterier. Om batterierna laddas ur kan instrumentet skadas.
» Forvara alltid instrumentet med batterierna uttagna.

e Forvara instrumentet torrt och utom rackhall for barn och obehdriga personer.
e Taut vata verktyg. Torka av och rengdr instrument, transportvaska och tillbehdr vid hégst 40 °C (104 °F).
e Lagg inte tillbaka utrustningen fér férvaring innan den &r helt torr.

e Om utrustningen har forvarats oanvand en langre tid, bor du utféra en kontrollmétning innan du anvander
den.

e Forvara batteriet sa svalt och torrt som mgjligt.
Foérvara aldrig batteriet i solen, ovanpa ett element eller i ett fonster.

9 Fels6kning

Kontakta Hilti Service om det uppstar ett fel som inte finns med i den har tabellen eller som du inte lyckas
atgarda pa egen hand.

9.1 Fels6kning

Fel Mdjlig orsak Lésning
Stativet reagerar inte. Stativet &r inte inkopplat. » Koppla in stativet.
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Fel Mojlig orsak Ldsning
Stativet reagerar inte. Stativet har inte parats ihop. » Para ihop fjérrkontrollen med
stativet.

Batterierna i PRA 92 ar urladdade. | » Byt batterier.
Stativet kunde inte kopplas Batteriet har inte satts in helt eller » Skjut in batteriet sa att det

in. ar urladdat. hérs ett tydligt klick eller ladda
batteriet.
Automatisk utsattning har Onskad héjd ligger utanfér den » Kontrollera instéllningshdjden.
misslyckats. méjliga instéllningshéjden.
For starka vibrationer utifran. » Fall ut stativet helt och se till att
det star stadigt.
Stativet befinner sig utanfor rack- » Ga& narmare stativet med
vidden. fiérrkontrollen och/eller rikta

stativets kontrollpanel mot
fiérrkontrollen.

Instalining av dvervaknings- Onskad héjd ligger utanfér den » Kontrollera instéllningshdjden.
lage har inte lyckats. mdjliga instéliningshéjden.
For starka vibrationer utifran. » Fall ut stativet helt och se till att
det star stadigt.
Stativet befinner sig utanfor rack- » G& narmare stativet med
vidden. fiarrkontrollen och/eller rikta

stativets kontrollpanel mot
fjérrkontrollen.

10 RoHS (direktiv fér begransning av anvédndningen av farliga &mnen)

Under féljande lank hittar du tabellen med farliga &mnen: gr.hilti.com/r56543.
En lank till RoHS-tabellen finns i slutet av den har dokumentationen som QR-kod.

11 Avfallshantering

& Hilti-produkter &r till stor del tillverkade av atervinningsbara material. En férutsattning for atervinning &r
att materialen separeras pa ratt satt. | manga lander kan du lamna in ditt uttjanta instrument sa att Hilti tar
hand om det. Hor efter med Hiltis kundtjanst eller din kontaktperson.

Avfallshantering av batterier

Bristfallig avfallshantering av batterier kan orsaka hélsorisker pa grund av lackande gaser eller vatskor.

» Skicka aldrig ivdg skadade batterier!

» Tack anslutningarna med ett icke ledande material for att férhindra kortslutningar.

» Kassera batterier s att de inte kan hamna i handerna pa barn.

» Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vand dig till nérmaste atervinningscentral.

ﬁ » Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushallssoporna.

12 Tillverkargaranti

» Vand dig till din lokala Hilti-representant om du har fragor om garantivillkoren.

16 Svenska
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